
 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP

Altamente flexível , cabo de controle blindado com isolamento em PVC, revestimento interno e externo em PUR resistente à
abrasão e óleo

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP - Cabo de controle e alimentação com blindagem para uso versátil em cadeias de alimentação de
energia em condições ambientais adversas

Info
Core Line Performance - Percursos médios a elevados ou acelerações
Resistente ao óleo e à abrasão
Blindagem de cobre conforme EMC

Resistência mecânica

Resistente a óleo

Esteira porta-cabos

Interferência de sinais

Resistente a UV

Vantagens
Aprovado e confiável
Várias aplicações
Maior durabilidade sob condições adversas graças ao robusto revestimento externo de PUR
Resistente em contato com muitos lubrificantes à base de óleo mineral, ácidos diluídos, soluções alcalinas aquosas e outros fluidos
químicos
Robustez adicional graças ao revestimento interna
Trança de cobre para satisfazer exigências de EMC e blindagem contra campos de interferência eletromagnética
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ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP

Âmbitos de aplicação
Em sistemas de esteiras porta-cabos ou partes móveis de máquinas.
Especialmente em áreas úmidas de máquinas de usinagem e linhas de transferência
Circuitos de equipamentos elétricos usados em engenharia de automação
Uso em circuitos de medição, controle e regulação
Em interiores secos, úmidos ou molhados sob estresse mecânico normal

Características do produto
Retardante de chama de acordo com a norma IEC 60332.1.2
Alta resistência ao óleo
Resistente ao desgaste e a entalhes
Conformidade EMC
Superfície com baixa aderência

Referências às normas / Aprovações
Condutor e cobertura baseado em VDE 0245/0285
Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3

Projeto do produto
Cordões de fios extrafinos de cobre nu (Classe 6)
Isolação do condutor: PVC
Condutores torcidos com comprimentos de feixe curtos
Revestimento não tecido
Revestimento interno em PVC
Trança de cobre estanhado
Cobertura em poliuretano, cinza (sim. RAL 7001)

Dados técnicos
Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000104

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:: Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
Projeto do condutor: Fio super fino de acordo com VDE 0295, classe 6/EMC 60228

classe 6
Raio de flexão mínimo: Com flexão: a partir de 7,5 x diâmetro externo

Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal: U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio: 4000 V
Condutor de proteção: G = com condutor de proteção verde/amarelo

X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura: Com flexão: -5°C até +70°C

Instalação fixa: -40°C a +80°C
Ciclos de flexão & parâmetros de utilização: Ver tabela de seleção A2-1 no anexo de nosso catálogo online

Observação
Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário.
Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
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ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP

Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais
relacionados com o cobre.
Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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Código do Produto Número de condutores e mm² por
condutor

Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
0026400 2 X 0.5 6.9 33 70
0026401 3 G 0.5 7.3 39 80
0026402 4 G 0.5 7.9 46 94
0026403 5 G 0.5 8.4 54 106
0026404 7 G 0.5 9.8 70 138
0026405 12 G 0.5 11.3 100 194
0026419 2 X 0.75 7.3 39 81
0026420 3 G 0.75 7.8 48 95
0026421 4 G 0.75 8.4 59 111
0026422 5 G 0.75 9 69 128
0026423 7 G 0.75 10.7 90 171
0026424 12 G 0.75 12.4 129 244
0026425 16 G 0.75 14.2 186 328
0026426 18 G 0.75 14.9 205 356
0026427 25 G 0.75 17.4 271 479
0026430 2 X 1.0 7.7 46 93
0026431 3 G 1.0 8.2 57 109
0026432 4 G 1.0 8.9 70 129
0026433 5 G 1.0 9.8 81 154
0026434 7 G 1.0 11.4 110 200
0026435 12 G 1.0 13.4 182 304
0026438 18 G 1.0 16.1 254 429
0026439 25 G 1.0 18.8 365 593
0026449 2 X 1.5 8.4 58 112
0026450 3 G 1.5 9 75 133
0026451 4 G 1.5 9.9 91 163
0026452 5 G 1.5 10.9 112 193
0026453 7 G 1.5 12.7 145 252
0026454 12 G 1.5 15.1 247 391
0026456 18 G 1.5 17.8 348 542
0026457 25 G 1.5 21.2 498 767
0026470 3 G 2.5 10.8 119 199
0026471 4 G 2.5 11.8 161 238
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0026472 5 G 2.5 13.2 194 297
0026473 7 G 2.5 15.8 262 403
0026474 12 G 2.5 18.2 410 589
0026475 14 G 2.5 19.8 490 702
0026481 4 G 4.0 13.7 238 349
0026483 4 G 6.0 16.1 318 499
0026484 5 G 6.0 17.7 410 596
0026485 4 G 10.0 20.2 521 842
0026487 4 G 16.0 23.6 780 1173
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