
 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY

Altamente flexível , cabo de controle blindado com isolamento do condutor em PVC e interior e revestimento externo em PVC

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY - Cabo de controle e alimentação com blindagem para uso versátil em cadeias de alimentação de
energia

Info
Core Line Performance - Percursos médios a elevados ou acelerações
O clássico para multiusos
Conformidade EMC

Esteira porta-cabos

Interferência de sinais

Vantagens
Aprovado e confiável
Inúmeras possibilidades de aplicação
Ótima relação de qualidade e preço
Robustez adicional graças ao revestimento interna
Blindagem de cobre para satisfazer as exigências de EMC e proteger contra
campos de interferência eletromagnética

Âmbitos de aplicação
Em sistemas de esteiras porta-cabos ou partes móveis de máquinas.
Uso em circuitos de medição, controle e regulação
Circuitos de equipamentos elétricos usados em engenharia de automação
Linhas de montagem, linhas de produção, em todos os tipos de máquinas
No exterior não usar sem proteção contra UV e apenas de acordo com a faixa de temperatura

Características do produto
Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
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 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY

Superfície com baixa aderência
Conformidade EMC

Referências às normas / Aprovações
Condutor e cobertura baseado em VDE 0245/0285
Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3

Projeto do produto
Cordões de fios extrafinos de cobre nu (Classe 6)
Isolação do condutor: PVC
Condutores torcidos em camadas com comprimentos de feixe curtos
Revestimento interno em PVC, cinza
Trança de cobre estanhado
Revestimento não tecido
Cobertura: PVC, cinza (semelhante a RAL 7001)

Dados técnicos
Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000104

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:: Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
Projeto do condutor: Fio super fino de acordo com VDE 0295, classe 6/EMC 60228

classe 6
Raio de flexão mínimo: Com flexão: a partir de 7,5 x diâmetro externo

Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal: U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio: 4000 V
Condutor de proteção: G = com condutor de proteção verde/amarelo

X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura: Com flexão: 0°C até +70°C

Instalação fixa: -40°C a +80°C
Ciclos de flexão & parâmetros de utilização: Ver tabela de seleção A2-1 no anexo de nosso catálogo online

Observação
Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais a temperatura ambiente, salvo indicação em contrário.
Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias, você recebe sob encomenda - se disponíveis e liberados para publicação.
Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais
relacionados com o cobre.
Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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Código do Produto Número de condutores e mm² por
condutor

Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
0026200 2 X 0.5 6.9 33 74
0026201 3 G 0.5 7.3 39 84
0026202 4 G 0.5 7.9 46 98
0026203 5 G 0.5 8.4 54 110
0026204 7 G 0.5 9.8 70 143
0026205 12 G 0.5 11.3 100 201
0026206 18 G 0.5 13.4 153 287
0026207 25 G 0.5 15.9 202 394
0026208 30 G 0.5 16.5 228 432
0026219 2 X 0.75 7.3 39 85
0026220 3 G 0.75 7.8 48 99
0026221 4 G 0.75 8.4 59 116
0026222 5 G 0.75 9 69 133
0026223 7 G 0.75 10.7 90 178
0026224 12 G 0.75 12.4 129 253
0026226 18 G 0.75 14.9 205 368
0026227 25 G 0.75 17.4 271 496
0026229 30 G 0.75 18 320 549
0026230 2 X 1.0 7.7 46 97
0026231 3 G 1.0 8.2 57 114
0026232 4 G 1.0 8.9 70 134
0026233 5 G 1.0 9.8 81 159
0026234 7 G 1.0 11.4 110 207
0026235 12 G 1.0 13.4 182 314
0026238 18 G 1.0 16.1 254 443
0026239 25 G 1.0 18.8 365 612
0026240 26 G 1.0 18.8 374 625
0026241 34 G 1.0 21.5 463 787
0026242 41 G 1.0 23.2 542 918
0026243 50 G 1.0 25.3 640 1120
0026249 2 X 1.5 8.4 58 117
0026250 3 G 1.5 9 75 139
0026251 4 G 1.5 9.9 91 169
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0026252 5 G 1.5 10.9 112 201
0026253 7 G 1.5 12.7 145 262
0026254 12 G 1.5 15.1 247 404
0026255 16 G 1.5 16.8 314 503
0026256 18 G 1.5 17.8 348 560
0026257 25 G 1.5 21.2 498 793
0026259 34 G 1.5 23.9 700 1005
0026270 3 G 2.5 10.8 119 207
0026271 4 G 2.5 11.8 161 247
0026272 5 G 2.5 13.2 194 307
0026273 7 G 2.5 15.8 262 418
0026281 4 G 4.0 13.7 238 360
0026282 5 G 4.0 15.3 280 436
0026283 4 G 6.0 16.1 318 514
0026285 4 G 10.0 20.2 521 824
0026287 4 G 16.0 23.6 780 1207
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