
 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP

Cabos de controle de PUR, blindados e resistentes a abrasão e óleo com diâmetros externos reduzidos

ÖLFLEX® 415 CP - Cabo de controle em PUR, com blindagem, para economia de espaço, aplicação resistente a óleo e abrasão
em maquinaria industrial, automação e aparelhos

Info
Estreito e leve, sem revestimento interno
Blindagem de cobre conforme EMC

Resistência mecânica

Resistente a óleo

Interferência de sinais

Resistente a UV

Vantagens
Instalação com economia de espaço e peso graças ao fino diâmetro do cabo
Maior durabilidade sob condições adversas graças ao robusto revestimento externo de PUR
Resistente em contato com muitos lubrificantes à base de óleo mineral, ácidos diluídos, soluções alcalinas aquosas e outros fluidos
químicos
Trança de cobre para satisfazer exigências de EMC e blindagem contra campos de interferência eletromagnética

Âmbitos de aplicação
Construção de máquinas e máquinas de usinagem
Tecnologia eletrônica, de medição e regulagem
Ideal para áreas úmidas e oleosas de maquinaria e de linhas de produção sob condições normais de esforço mecânico
Sob consideração da faixa de temperatura apropriada também adequado para uso ao ar livre
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 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP

Características do produto
Alta resistência ao óleo
Resistente ao desgaste e a entalhes
Conformidade EMC
Superfície com baixa aderência
Resistente a micróbios e hidrólise

Referências às normas / Aprovações
Condutor Baseado na VDE 0812/0285
Revestimento externo baseado na VDE 0250/0285

Projeto do produto
Fios finos, condutor em cobre nu
Isolação do condutor: PVC especial
Condutores torcidos em camadas
Envolto em folha de plástico
Trança de cobre estanhado
Revestimento em poliuretano especial (PUR)
Cor da cobertura: Cinza (sim. RAL 7001)

Dados técnicos
Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000104

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:: Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
Projeto do condutor: Fio fino de acordo com VDE 0295,

classe 5/EMC 60228 cl.5
Raio de flexão mínimo: Flexão ocasional: 20 x diâmetro externo

Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Tensão nominal: U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio: Condutor/Condutor: 4000 V

Condutor/Tela: 2000 V
Condutor de proteção: G = com condutor de proteção verde/amarelo

X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura: Flexão ocasional: -5°C até +70°C

Instalação fixa: -40°C a +80°C

Observação
Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais,
como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais
relacionados com o cobre.
Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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Código do Produto Número de condutores e mm² por
condutor

Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
1314000 2 X 0.5 5.8 36 45
1314001 3 G 0.5 6.1 43 59
1314002 3 X 0.5 6.1 43 59
1314003 4 G 0.5 6.5 49 83
1314004 4 X 0.5 6.5 49 83
1314005 5 G 0.5 7 57 96
1314006 5 X 0.5 7 57 96
1314007 7 G 0.5 7.5 69 136
1314008 7 X 0.5 7.5 69 136
1314010 12 G 0.5 9.9 104 200
1314011 12 X 0.5 9.9 104 200
1314012 18 G 0.5 11.5 141 275
1314013 18 X 0.5 11.5 141 275
1314014 25 G 0.5 13.4 211 350
1314015 25 X 0.5 13.4 211 350
1314017 2 X 0.75 6.2 43 56
1314018 3 G 0.75 6.5 52 70
1314019 3 X 0.75 6.5 52 70
1314020 4 G 0.75 7 61 95
1314021 4 X 0.75 7 61 95
1314022 5 G 0.75 7.7 72 130
1314023 5 X 0.75 7.7 72 130
1314024 7 G 0.75 8.3 89 168
1314025 7 X 0.75 8.3 89 168
1314026 12 G 0.75 10.9 138 232
1314027 18 G 0.75 12.7 211 315
1314028 25 G 0.75 14.8 280 435
1314029 25 X 0.75 14.8 280 435
1314032 2 X 1.0 6.5 51 84
1314033 3 G 1.0 6.8 62 110
1314034 3 X 1.0 6.8 62 110
1314035 4 G 1.0 7.3 74 130
1314036 4 X 1.0 7.3 74 130
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1314037 5 G 1.0 8.1 88 156
1314038 5 X 1.0 8.1 88 156
1314039 7 G 1.0 8.8 112 192
1314040 7 X 1.0 8.8 112 192
1314041 12 G 1.0 11.5 185 285
1314042 18 G 1.0 13.9 268 395
1314043 25 G 1.0 15.9 354 656
1314046 2 X 1.5 7.1 65 97
1314047 3 G 1.5 7.5 82 125
1314048 3 X 1.5 7.5 82 125
1314049 4 G 1.5 8.2 100 165
1314050 4 X 1.5 8.2 100 165
1314051 5 G 1.5 8.9 119 193
1314052 5 X 1.5 8.9 119 193
1314053 7 G 1.5 9.9 154 245
1314054 7 X 1.5 9.9 154 245
1314055 12 G 1.5 13 268 365
1314056 18 G 1.5 15.6 373 553
1314057 25 G 1.5 17.9 530 734
1314058 34 G 1.5 20.8 683 944
1314061 3 G 2.5 8.9 118 188
1314062 4 G 2.5 9.9 147 236
1314063 5 G 2.5 11 176 270
1314064 7 G 2.5 11.9 253 340
1314065 12 G 2.5 16 355 589
1314066 18 G 2.5 19 569 978
1314067 25 G 2.5 22.2 827 1358
1314068 4 G 4.0 11.6 248 305
1314070 7 G 4.0 14.4 355 500
1314071 4 G 6.0 14.2 343 440
1314073 7 G 6.0 17 505 672
1314074 4 G 10.0 17.2 535 710
1314075 4 G 16.0 20.2 800 1050
1314076 4 G 25.0 25.1 1075 1570
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1314077 4 G 35.0 28 1576 2070
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