
 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ÖLFLEX® ROBUST 210

Cabos de controle testados para suportar todas as condições climáticas - resistentes contra uma séria de meios químicos

ÖLFLEX® ROBUST 210 - Cabo de controle, resistente a intempéries, bio-óleo, detergentes e água quente, para uso na indústria
alimentícia e de bebidas e usinas de compostagem

Info
Boa resistência a intempéries
Good chemical resistance please see Appendix T1
Diâmetro externo reduzido

Adequado para uso externo

Boa resistência química

Livre de halogênio

Resistente ao frio

Resistente a UV

Vantagens
Excelente resistência ao tempo, azônio e UV juntamente com um amplo range de temperatura que permite uma utilização mais
versátil para aplicações internas e externas
Resistente em contato com bio-óleos e respectivas emulsões, bem como diversas graxas e ceras à base de plantas, produtos
animais ou sintéticos
Boa resistência a biogases e compostos de amoníaco
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Ótima resistência à água quente e fria assim como aos agentes de limpeza e refrigerantes solúveis na água
Indicado para limpeza a vapor

Âmbitos de aplicação
Construção de máquinas de usinagem, tecnologia médica, lavanderias, lava-rápidos, indústria química, sistemas de
compostagem, estações de tratamento de águas residuais
Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
Equipamento agrícola
Uso em ambientes internos e externos

Características do produto
Boa resistência química a fluidos hidráulicos à base de éster.
Resistente a ozônio, radiação UV e intempéries de acordo com EN 50396 e HD 605 S2
Flexível ao frio até -40°C
Modelo com baixa capacitância
Condutores numerados

Referências às normas / Aprovações
Baseado na VDE 0250 / 0285
Resistência garantida para soluções de limpeza e desinfecção, apropriado para uso em industrias do ramo alimentício (food &
beverage)
Indicado para utilização em água doce até 10 m de profundidade com uma temperatura máx. da água de +40°C em conformidade
com a EN 50565-2

Projeto do produto
Fios finos, condutor em cobre nu
Isolação do núcleo em PP modificado
Condutores torcidos em camadas
Revestimento externo em TPE especial
Cor do revestimento: preto

Dados técnicos
Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000104

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:: Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
Projeto do condutor: Fio fino de acordo com VDE 0295,

classe 5/EMC 60228 cl.5
Raio de flexão mínimo: Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo

Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal: U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio: 4000 V
Condutor de proteção: G = com condutor de proteção verde/amarelo

X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura: Flexão ocasional: -40°C a +80°C

Instalação fixa: -50°C a +80°C
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Observação
Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais,
como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais
relacionados com o cobre.
Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
Comprimentos individuais para os tamanhos: ≥ 4G16 máx. 600 m; ≥ 4G25 máx. 300 m; ≥ 4G50 máx. 250 m
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
The final resistance of the cable to the effects of chemicals and their compounds can only be assessed in real-life conditions, taking
into account the totality of factors affecting the cable. Relevant factors can affect the performance and lifespan of the cable.
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Código do Produto Número de condutores e mm² por
condutor

Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km

ÖLFLEX® ROBUST 210
0021880 2 X 0.5 4.9 10 27
0021881 3 G 0.5 5.2 15 33
0021882 3 X 0.5 5.2 15 33
0021883 4 G 0.5 5.8 19,2 41
0021884 4 X 0.5 5.8 19,2 41
0021885 5 G 0.5 6.3 24 49
0021886 5 X 0.5 6.3 24 49
0021888 7 G 0.5 6.9 33,6 64
0021889 7 X 0.5 6.9 33,6 64
0021890 10 G 0.5 8.8 48 92
0021891 12 G 0.5 9.1 58 106
0021892 18 G 0.5 10.8 86,4 151
0021893 25 G 0.5 12.7 120 210
0021897 2 X 0.75 5.5 14,4 35
0021898 3 G 0.75 5.8 21,6 43
0021899 3 X 0.75 5.8 21,6 43
0021900 4 G 0.75 6.3 28,8 49
0021901 4 X 0.75 6.3 28,8 49
0021902 5 G 0.75 6.9 36 66
0021903 5 X 0.75 6.9 36 66
0021904 7 G 0.75 7.5 50 85
0021905 7 X 0.75 7.5 50 85
0021907 12 G 0.75 10.1 86 144
0021908 18 G 0.75 12 130 208
0021909 25 G 0.75 14.1 180 288
0021910 34 G 0.75 16.3 245 386
0021911 41 G 0.75 17.8 296 464
0021912 50 G 0.75 19.6 360 560
0021913 2 X 1.0 5.8 19,2 42
0021914 3 G 1.0 6.1 28,8 49
0021915 3 X 1.0 6.1 28,8 49
0021916 4 G 1.0 6.6 38,4 63
0021917 4 X 1.0 6.6 38,4 63
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0021918 5 G 1.0 7.3 48 78
0021919 5 X 1.0 7.3 48 78
0021920 7 G 1.0 8.1 67 107
0021921 10 G 1.0 10.4 96 154
0021922 12 G 1.0 10.7 115 178
0021923 18 G 1.0 12.9 173 262
0021924 25 G 1.0 15 240 357
0021925 34 G 1.0 17.5 326 484
0021926 41 G 1.0 19.2 394 582
0021927 50 G 1.0 21 480 703
0021928 2 X 1.5 6.4 29 56
0021929 3 G 1.5 6.8 43 72
0021930 3 X 1.5 6.8 43 72
0021931 4 G 1.5 7.4 58 91
0021932 4 X 1.5 7.4 58 91
0021933 5 G 1.5 8.3 72 108
0021934 5 X 1.5 8.3 72 108
0021936 7 G 1.5 9 101 149
0021937 7 X 1.5 9 101 149
0021938 10 G 1.5 11.8 143 215
0021940 12 G 1.5 12.2 173 234
0021941 18 G 1.5 14.6 259 369
0021942 25 G 1.5 17.2 360 510
0021943 34 G 1.5 19.8 490 683
0021945 50 G 1.5 24 720 999
0021946 2 X 2.5 7.6 48 86
0021947 3 G 2.5 8.3 72 115
0021949 4 G 2.5 9 96 131
0021951 5 G 2.5 10.1 120 178
0021953 7 G 2.5 11.2 168 241
0021954 12 G 2.5 15.1 288 405
0021963 3 G 4.0 10.1 115 180
0021964 4 G 4.0 11.1 157 228
0021965 5 G 4.0 12.4 192 280
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0021966 7 G 4.0 13.6 269 377
0021967 4 G 6.0 13.3 230 332
0021968 5 G 6.0 14.8 288 407
0021969 4 G 10.0 16.5 384 541
0021970 5 G 10.0 18.4 480 620
0021971 4 G 16.0 18.8 614,4 806
0021972 4 G 25.0 23.5 960 1218
0021973 4 G 35.0 26.4 1344 1658
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