
 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, metric counter nuts for through-holes on thin-walled housings

Info
Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number

Boa resistência química

Resistência mecânica

Âmbitos de aplicação
Sempre que houver necessidade de fixar um prensa-cabos ou sempre que carcaças de paredes finas apenas permitam a
execução de furos de passagem.

Projeto do produto
Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Dados técnicos
Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo
rosqueado

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000940
Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos

Material: Latão, niquelado
Faixa de temperatura: -60°C até +200°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
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Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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Código do Produto Descrição do Produto /
Tamanho

Espessura mm SW wrench size mm Ø externo mm Peça/emb.

SKINDICHT® SM-M
52102998 M 6 x 1 3.2 10 11.1 50
52102997 M 8 x 1 4.0 13 14.4 50
52102999 M 10 x 1 5.0 17 19.1 50
52103000 M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010 M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020 M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030 M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040 M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050 M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060 M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070 M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25
52103071 M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103072 M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103073 M 110 x 2 12.0 124 135.0 1
52103000LF M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010LF M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020LF M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030LF M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040LF M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050LF M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060LF M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070LF M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25
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