
 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, robust, metric cable gland with reliable bending and anti-kink protection for cables with large outer diameters

Resistência mecânica

Excelente alívio de tensão

Vantagens
Proteção confiável contra dobra e flexão
Elevada proteção da fiação
Robusto
Para cabos com diâmetro externo grande
Elevado grau de proteção

Âmbitos de aplicação
Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra
excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1
Dispositivos manuais
Equipamento móvel
Construção civil
Peças móveis da máquina

Projeto do produto
Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação
Contraporca a ser usada SM-M SKINDICHT®
Modelo EMC, ver SKINDICHT® SRE-M
Descrição de exemplo:
SR-M 12/7/5
12 = rosca de conexão métrica
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 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

SKINDICHT® SR-M

7 = rosca de função PG
5 = abertura livre da vedação

Dados técnicos
Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000441

Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção: Dimensões de montagem

ver Apêndice T21
Sob pedido: Disponível com rosca de conexão longa
Material: Partes metálicas: latão niquelado

O-Ring de vedação: NBR
Proteção contra dobra: CR/NBR

Tipo de proteção: IP 65
Faixa de temperatura: -20°C até +80°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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Código do
Produto

Descrição do
Produto /
Tamanho

Clamping range
ØF mm

Dimensões de
montagem máx.
em mm

Rosca de função
PG

Tam.chave1/2
mm

Comprimento
total C mm

Thread length D
mm

Abertura livre F
mm

Peça/emb.

SKINDICHT® SR-M
52106410 M 12 x 1,5 4.0 - 5.0 23 7 14 / 15 49.0 5 5.0 50
52106420 M 16 x 1,5 5.5 - 7.0 25 9 18 / 17 50.0 5 7.0 50
52106430 M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 55.0 6 7.0 25
52106440 M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 55.0 6 9.0 25
52106450 M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 9.0 25
52106460 M 20 x 1,5 9.0 - 11.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 11.0 25
52106470 M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 32 13,5 22 / 22 60.0 6 13.0 25
52106480 M 20 x 1,5 12.0 - 13.0 35 16 24 / 24 65.0 6 13.0 25
52106481 M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.0 6 15.0 25
52106490 M 25 x 1,5 12.5 - 15.0 46 21 30 / 30 78.5 7 15.0 25
52106500 M 25 x 1,5 14.0 - 17.0 46 21 30 / 30 78.5 7 17.0 25
52106510 M 25 x 1,5 17.0 - 19.0 46 21 30 / 30 78.5 7 19.0 25
52106520 M 25 x 1,5 17.0 - 20.0 46 21 30 / 30 78.5 7 20.0 25
52106530 M 32 x 1,5 19.0 - 20.0 59 29 40 / 41 90.5 8 20.0 10
52106540 M 32 x 1,5 22.0 - 23.0 59 29 40 / 41 90.5 8 23.0 10
52106550 M 32 x 1,5 23.0 - 25.0 59 29 40 / 41 90.5 8 25.0 10
52106560 M 40 x 1,5 24.0 - 26.0 70 36 50 / 50 108.0 8 26.0 5
52106570 M 40 x 1,5 28.0 - 30.0 70 36 50 / 50 108.0 8 30.0 5
52106580 M 40 x 1,5 31.0 - 33.0 70 36 50 / 50 108.0 8 33.0 5
52106590 M 40 x 1,5 33.0 - 34.5 70 36 50 / 50 108.0 8 35.0 5
52106600 M 50 x 1,5 31.0 - 34.5 75 42 57 / 57 111.0 9 35.0 5
52106610 M 50 x 1,5 32.0 - 38.0 75 42 57 / 57 111.0 9 38.0 5
52106620 M 50 x 1,5 37.0 - 40.0 75 42 57 / 57 111.0 9 40.0 5
52106630 M 63 x 1,5 32.0 - 40.0 83 48 66 / 64 118.0 10 40.0 1
52106640 M 63 x 1,5 36.0 - 44.0 83 48 66 / 64 118.0 10 44.0 1
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