
 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Cabo de interconexão ETHERLINE® Cat.6A Flex

Cabo de interconexão pré-montados com base em nossos cabos ETHERLINE® Cat.7 FLEX.

Cabo de interconexão ETHERLINE® Cat.6A Flex

Info
Outras versões podem ser vistas em www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou mediante consulta.
Com base em 2170934

Componentes de automação complementares da LAPP

Engenharia de máquinas e instalações

Retardante de chama

Livre de halogênio

Tempo de montagem

Interferência de sinais

Vantagens
Connecting cable assembled on one or on both sides saves installation time and reduces or eliminates the potential for on-site
assembly errors.
Suitable for Ethernet applications information exchange at up to 10 Gbit/s over 60 m thanks to Cat.6A Ethernet.
Available with RJ45 or M12 connectors. The slim RJ45 connector enables use in devices with a very high port density, while the
integrated vibration protection of the M12 connector is useful in applications with shock and vibrations.
Ideal protection against electromagnetic interference thanks to pair screening with aluminium compound foil and copper braiding as
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overall screening (S/FTP).
Halogen-free core insulation and sheath compound to meet special fire protection requirements.

Âmbitos de aplicação
For structured building cabling according to EN 50173 and ISO/IEC 11801.
Also suitable for EtherCAT and EtherNET/IP applications.
Compliant with standards for use in buses (fire behaviour test according to UNECE-R 118 for vehicles of category M3 (II and III)).
Can be used in dry, damp and especially in harsh and oily environments.
The PUR outer sheath is insensitive to mineral oil-based lubricants and is chemically resistant in many cases.

Características do produto
Cumpre os requisitos de acordo com CAT.6A, ISO/IEC 11801 e EN 50173
4 pares: 10/100/1000 Mbit/s para Ethernet Industrial

Projeto do produto
Fio de Litz, 4x2x AWG26/7
A blindagem dos pares permite uma operação sem interferências o mais prolongada possível (desacoplamento)
A blindagem dupla de elevada qualidade garante uma elevada segurança de transmissão em áreas com carga eletromagnética
Cobertura externa em
composto de PUR livre de halogênio
Cabo de ligação pré-montados com conectores conformes à norma
Cor: verde (similar a RAL 6018)

Dados técnicos
Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

Classe de descrição MTIM 5.0: Patch cord de cobre (par
trançado) industrial

Raio de flexão mínimo: Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Com flexão: a partir de 10 x diâmetro externo

Tipo de proteção: M12 -IP67
RJ45 - IP20

Codificação: M12: Standard X
Faixa de temperatura: Móvel: -30°C a +80°C (M12)

Móvel: -40°C a +70°C (RJ45)

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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Código do Produto Descrição do Produto Comprimento em m Peso em cobre kg/km
M12 (com codificação X), conector em M12 (com codificação X), conector
2172326 IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12X-S 0,5 14
2172327 IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12X-S 1 28
2172328 IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12X-S 2 56
2172329 IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12X-S 3 84
2172330 IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12X-S 5 140
2172331 IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12X-S 7 196
2172332 IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12X-S 10 280
2172333 IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12X-S 15 420
2172334 IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12X-S 20 560
M12 (com codificação X), conector em M12 (com codificação X), acoplamento por flange
2172335 IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S 0,5 14
2172336 IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12XF-S 1 28
2172337 IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-M12XF-S 2 56
2172338 IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-M12XF-S 3 84
2172339 IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12XF-S 5 140
2172340 IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-M12XF-S 7 196
2172341 IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-M12XF-S 10 280
2172342 IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12XF-S 15 420
2172343 IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-M12XF-S 20 560
M12 (com codificação X), acoplamento por flange em M12 (com codificação X), acoplamento por flange
2172344 IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S 0,5 14
2172345 IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-M12XF-S 1 28
2172346 IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-M12XF-S 2 56
2172347 IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-M12XF-S 3 84
2172348 IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-M12XF-S 5 140
2172349 IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-M12XF-S 7 196
2172350 IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-M12XF-S 10 280
2172351 IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-M12XF-S 15 420
2172352 IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-M12XF-S 20 560
M12 (com codificação X), conector em RJ45, conector
2172380 IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-RJ45 0,5 14
2172381 IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-RJ45 1 28
2172382 IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-RJ45 2 56
2172383 IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-RJ45 3 84
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2172384 IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-RJ45 5 140
2172385 IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-RJ45 7 196
2172386 IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-RJ45 10 280
2172387 IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-RJ45 15 420
2172388 IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-RJ45 20 560
M12 (com codificação X), acoplamento em flange em RJ45, conector
2172389 IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-RJ45 0,5 14
2172390 IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-RJ45 1 28
2172391 IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-RJ45 2 56
2172392 IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-RJ45 3 84
2172393 IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-RJ45 5 140
2172394 IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-RJ45 7 196
2172395 IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-RJ45 10 280
2172396 IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-RJ45 15 420
2172397 IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-RJ45 20 560
RJ45, conector em RJ45, conector
2172362 IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ45 0,5 14
2172363 IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45 1 28
2172398 IE-6A-RJ45-1,5-P-4-26-7-RJ45 1,5 42
2172364 IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-RJ45 2 56
2172399 IE-6A-RJ45-2,5-P-4-26-7-RJ45 2,5 70
2172365 IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-RJ45 3 84
2172400 IE-6A-RJ45-3,5-P-4-26-7-RJ45 3,5 98
2172366 IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-RJ45 5 140
2172367 IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-RJ45 7 196
2172368 IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-RJ45 10 280
2172369 IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-RJ45 15 420
2172370 IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ45 20 560
M12 (com codificação X), conector na extremidade aberta
2172317 IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-26-7-OE 0,5 14
2172318 IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-OE 1 28
2172319 IE-6A-M12X-S-2-P-4-26-7-OE 2 56
2172320 IE-6A-M12X-S-3-P-4-26-7-OE 3 84
2172321 IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-OE 5 140
2172322 IE-6A-M12X-S-7-P-4-26-7-OE 7 196
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2172323 IE-6A-M12X-S-10-P-4-26-7-OE 10 280
2172324 IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-OE 15 420
2172325 IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-OE 20 560
M12 (com codificação X), acoplamento em flange na extremidade aberta
2172353 IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-OE 0,5 14
2172354 IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-OE 1 28
2172355 IE-6A-M12XF-S-2-P-4-26-7-OE 2 56
2172356 IE-6A-M12XF-S-3-P-4-26-7-OE 3 84
2172357 IE-6A-M12XF-S-5-P-4-26-7-OE 5 140
2172358 IE-6A-M12XF-S-7-P-4-26-7-OE 7 196
2172359 IE-6A-M12XF-S-10-P-4-26-7-OE 10 280
2172360 IE-6A-M12XF-S-15-P-4-26-7-OE 15 420
2172361 IE-6A-M12XF-S-20-P-4-26-7-OE 20 560
RJ45, conector na extremidade aberta
2172371 IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-OE 0,5 14
2172372 IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-OE 1 28
2172373 IE-6A-RJ45-2-P-4-26-7-OE 2 56
2172374 IE-6A-RJ45-3-P-4-26-7-OE 3 84
2172375 IE-6A-RJ45-5-P-4-26-7-OE 5 140
2172376 IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-OE 7 196
2172377 IE-6A-RJ45-10-P-4-26-7-OE 10 280
2172378 IE-6A-RJ45-15-P-4-26-7-OE 15 420
2172379 IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-OE 20 560
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